
IO-Link

ハイジェニックエリアのインテリジェントセンサー用IO-Linkマスタ
IO-Linkマスタスタンダードライン 食品産業用

IO-Link バージョン1.1 対応 4ポート/8ポート
IP69Kの高い保護等級で食品産業向けアプリケーションに最適
ソフトウェア LR DEVICEからマスタとデバイスを設定
LR AGENT EMBEDDEDでインダストリー4.0に対応
標準M12 Aコード コネクターケーブルでセンサーに電源供給

ニーズの高いアプリケーションに応える堅牢なフィールドバスモジュール分散型IO-Linkマスタは、IO-Linkに対応するインテリジェントセンサーとフィールドバスをつなぐゲートウェイ機能に加え、特殊な材質を使用した高い保護等級(IP 69K)の外装で異物の侵入に優れた耐性を発揮する、食品産業向けウェットエリアのアプリケーションに適したモジュールです。 その材質と製造方法は、長い使用実績を持つifmの接続ケーブルEVFシリーズと同一で、ecolink技術を備えたM12コネクターとの接続により、高い信頼性で長期間にわたり水分などの侵入から保護します。食品産業向けアプリケーション用途として最適な非常に優れた材質と、製造中から製造後までの徹底した監視で最高の品質基準を保証します。
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技術データ詳細: ifm.com/jp

製品の特長とメリット
• LR DEVICEでセンサーを設定ソフトウェアLR DEVICEから、ネットワーク内にあるすべてのIO-Linkマスタを探して工場全体の構成を感覚的に設定できます。 さらに、接続された各センサーのパラメータを表示して、中央の1ヶ所からシステム内の全部のセンサーを設定できます。
• 食品産業用IO-Linkマスタ特殊な材質と革新的な設計を取り入れた外装により、ハイジェニック用アプリケーションに最適なIO-Linkマスタです。
• センサーの接続が簡単センサーは、標準的なM12シールドなしタイプの接続ケーブルでアクチュエーターと接続します。 タイプに応じて4台または8台のIO-Linkセンサーを、最大3.6 Aで20mまでのケーブルに接続できます。
• 信頼性の高いデジタル方式でデータを伝送センサーはデータをデジタル伝送するため、アナログ式のような接触抵抗やEMCの干渉が問題となる信号エラーが起きません。
• ITと直接に接続LR AGENT EMBEDDEDを内蔵し、PLCを経由せずにプロセス値をERPシステムに直接伝送できる第2の通信パスがフィールドバス配線と並列してできます。

消費電流 [A] ≦ 3.9
IO-Link バージョン 1.1
IO-Linkポート数 4×Aポート 8×Aポート
バイナリ入力数(SIOモード IO-Link) 4 + 4
バイナリ入力数(SIOモード IO-Link) 4

8 + 8
8

パラメータメモリ •
ポート総供給電源 [A](デバイス電源) ≦ 3.6
保護等級 IP 65, IP 67, IP 69K
使用周囲温度 [°C] -25~60
外装材質 ポリアミド; ソケット: ステンレス

IO-Linkマスタ スタンダードライン 食品アプリケーション用

技術データ

使用電源電圧範囲 [V]DC 20~30

コネクター

製品

Profinet 4ポート AL1101
EtherNet/IP 4ポート AL1121

IO-Linkマスタ スタンダードライン食品アプリケーション用

アクセサリー
コードNo.

LR DEVICE (USBメモリで提供) IO-Linkセンサー及びアクチュエーターのオンライン/オフライン時パラメータ設定用ソフトウェア
QA0011

タイプ 仕様 / 説明

封止キャップ M12 4個, ステンレス E12542

コードNo.タイプ 仕様 / 説明

Profinet 8ポート AL1103
EtherNet/IP 8ポート AL1123

出力モジュール 6 x 2DO AL2230
IO-Linkモジュール食品アプリケーション用

コードNo.

1 m EVF530
2 m EVF531
5 m EVF532

10 m EVF533

タイプ 仕様 / 説明

Ethernetケーブル (フィールドバス)

M12 ソケット1 mm2 (電源)

M12 接続ケーブル 0.34 mm2 (センサー)

コード No.
AL1103AL1123AL1101AL1121

2 m EVF480
5 m EVF481

10 m EVF482
20 m EVF483

1 m EVF042
2 m EVF043
5 m EVF044

10 m EVF045

Y型分岐ケーブル, センサー2台を1つのポートに接続, M12 コネクター/ 2x M12 ソケット EBF006


